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重量(g)
内径(d) 外径(D) 幅(b) 厚み(t) (１個)

EA949LY-303 M3 3.1 5.9 1.1 0.7 237 0.08
EA949LY-304 M4 4.1 7.6 1.4 1.0 138 0.19
EA949LY-305 M5 5.1 9.2 1.7 1.3 81 0.36
EA949LY-306 M6 6.1 12.2 2.7 1.5 47 0.88
EA949LY-308 M8 8.2 15.4 3.2 2.0 25 1.82
EA949LY-310 M10 10.2 18.4 3.7 2.5 15 3.13
EA949LY-312 M12 12.2 21.5 4.2 3.0 9 5.01
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