
 [ｽﾃﾝﾚｽ製]ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ突き出しﾋﾟﾝ

･特長
･バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。
･ワークの払出しの他、簡易的な衝撃吸収にもご利用頂けます。
･固定には六角ナット、又は接着剤を使用。

51～53 56～58

EA949RM-51 M8X1.25 7.6 44 9 19 3 7 4 8 8 1.5～7.4 10
EA949RM-52 M10X1.5 9.9 55 11 23 4 8 5 10 10 2.5～10.7 20
EA949RM-53 M12X1.75 12.3 67 13 28 5 10 6 12 12 3.6～14.5 35
EA949RM-56 M8X1.25 7.6 44 9 19 3 7 4 8 8 1.5～7.4 10
EA949RM-57 M10X1.5 9.9 55 11 23 4 8 5 10 10 2.5～10.7 20
EA949RM-58 M12X1.75 12.3 67 13 28 5 10 6 12 12 3.6～14.5 35

本体 ﾋﾟﾝ
EA949RM-51
EA949RM-52
EA949RM-53
EA949RM-56
EA949RM-57
EA949RM-58
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