
ゴムワッシャー

内径 外径 厚み
EA949SW-3 3 8 1.5 M3
EA949SW-4 4 10 1.5 M4
EA949SW-5 5 12 2 M5
EA949SW-6 6 13 2 M6
EA949SW-8 8 20 2 M8
EA949SW-10 10 22 2 M10 20
EA949SW-12 12 24 3 M12
EA949SW-14 14 30 3 M14
EA949SW-16 16 32 3 M16

●材質…EPDM(エチレンプロピレンゴム)
　　　　　　特徴は耐老化性、耐オゾン性、耐候性、耐薬品性、耐磨耗性が良い。

品番

30

10

入り数
サイズ(mm) 適応

ネジサイズ

SW-3（30ヶ入り)


