
ＥＡ９５１ＥＬ－２１～－２６
（ステンレス製セーフティーバー） ＜取り付け方法について＞

①添付の＋タッピンネジで ②左右それぞれカバーを
　左右３ヶ所ずつしっかりと止めて下さい 　カチッとかぶせて完成

■合板や石膏ボードの場合
　添付のタッピンネジなどで、必ずネジの利く壁に取り付けて下さい
■タイルやコンクリート壁の場合
　下図参照。添付のPCプラグや市販のアンカーなどをご使用下さい

○ 材質  ＳＵＳ３０４（鏡面仕上げ）
いずれの場合も、確実に設置されているか、ゆるみがないかをよくご確認下さい

○参考使用荷重　８０kg
○＋タッピンネジ6本、PCプラグ6本付

ドリルで適切な
　 下穴を開けます

Ｄ Ｐ Ｗ Ｈ ｄ 重量（g)
ＥＬ－２１ 19 150 46 56 5 180
ＥＬ－２２ 19 200 46 56 5 210
ＥＬ－２３ 19 250 46 56 5 240
ＥＬ－２４ 19 300 46 56 5 270 プラグを下穴へ
ＥＬ－２５ 19 400 46 56 5 330 押し込みます。
ＥＬ－２６ 19 600 46 56 5 450 固い場合はハンマーで

（単位mm) 軽く叩いて下さい

＜使用上の注意＞ セーフティーバーををセットし、
　●ぶら下がったり乗ったりしないで下さい。特にお子様には充分ご注意下さい タッピンネジをねじ込みます
　●手すり以外の用途に使用しないで下さい
　●ねじがゆるんでいないか、キズがついていないかなどの定期点検をして
　　下さい
　●ステンレスは錆びにくく表面が美しい材質ですが、100%錆びないということ
　　ではありません ビスがプラグを広げ、設置完了
　●鏡面仕上げですので、お手入れの際にスチールたわしなどを使用されますと、
　　キズが付いて質感を損ないます。
　　柔らかい布などをご使用下さい


