
18-8ブラケット（通し穴、片穴）

ステン鏡面横受けパイプブラケット
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●材質：SUS304
※木ネジ付：4本

適用
パイプ 仕様 材質 仕上げ

サイズ
A B C D E F F2 G H I J K

φ25 通穴 SUS304 研磨 54.0 25.3 61.8 44.7 36.2 24.8 0.6 6.8 3.2 5.8 30.7
φ32 〃 〃 〃 60.4 32.3 70.2 48.8 44.0 30.2 0.6 6.6 3.7 5.8 35.7
φ38 〃 〃 〃 68.9 38.3 85.2 59.4 52.4 33.9 0.6 6.3 3.8 6.8 38.6
φ25 片穴 SUS304 研磨 54.0 25.3 61.8 44.7 36.2 30.2 0.6 6.8 3.2 5.8 30.7
φ32 〃 〃 〃 60.4 32.3 70.2 48.8 44.0 36.9 0.6 6.6 3.7 5.8 35.7
φ38 〃 〃 〃 68.9 38.3 85.2 59.4 52.4 42.7 0.6 6.3 3.8 6.8 38.6

サイズ A B C D E F P G H 皿穴
19 19.3 45 43.3 24 23 50 34 4 15 2
25 25.3 57 54.3 29 30 60 43 5 20 2
32 32.3 68 65.3 33 37 65 47×13 5 24.5 4

18-8ブラケット（通し穴）
No. 通し穴型番 適用パイプ 入数
TA4661 TO-201AS-T25 25mm 30
TA4662 TO-201AS-T32 32mm 20
TA4663 TO-201AS-T38 38mm 20

No. 片穴型番 適用パイプ 入数
TA4658 TO-201AS-K25 25mm 30
TA4659 TO-201AS-K32 32mm 20
TA4660 TO-201AS-K38 38mm 20

18-8ブラケット（片穴）

ステン鏡面横受ブラケット（片穴）
No. 型番 材質 仕上 寸法 仕様 箱入数
TA0499 TO-166S-K19 ステン（SUS316） 鏡面磨き 19mm 片穴 20個
TA0500 TO-166S-K25 ステン（SUS316） 鏡面磨き 25mm 片穴 20個
TA0501 TO-166S-K32 ステン（SUS316） 鏡面磨き 32mm 片穴 20個
※木ネジ付：19・25mm…2本、32mm…4本

ステン鏡面横受けブラケット（通し穴）
No. 型番 材質 仕上 寸法 仕様 箱入数
TA0502 TO-166S-T19 ステン（SUS316） 鏡面磨き 19mm 通し穴 20個
TA0503 TO-166S-T25 ステン（SUS316） 鏡面磨き 25mm 通し穴 20個
TA0504 TO-166S-T32 ステン（SUS316） 鏡面磨き 32mm 通し穴 20個
※木ネジ付：19・25mm…2本、32mm…4本

※本カタログの内容は商品の改良の為予告なく変更になる場合がございますので、その旨ご了承下さい。
※カタログに記載してあります、寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
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