
ＥＡ９５２ＸＭ－１～－９
（両絞り引きスプリング）

○ 材質  ＳＵＳ３０４－ＷＰＢ 線径 外径 自由長 許容荷重
（kgf）

ＸＭ－１ 1.2 10 60 3.5
ＸＭ－２ 1.2 13 95 2.4
ＸＭ－３ 1.2 16 65 3.1
ＸＭ－４ 1.4 13 80 3.9
ＸＭ－５ 1.4 16 90 3.1
ＸＭ－６ 1.6 16 85 4.9
ＸＭ－７ 1.6 16 100 4.6
ＸＭ－８ 1.8 20 110 5.3
ＸＭ－９ 2 20 160 7.1
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