
開閉表示

ラッチ装置

スライドレール

キャスター

施錠状態は赤、解錠状態は青で表示します。施
解錠状態が一目でわかり、鍵のかけ忘れを防
止します。

引出しには、不意に飛び出さないようにラッ
チ装置が標準装備されています。

高性能なボールスラ
イドレールを使用。
引出し耐荷重30kg

φ100mm自在・固定キャスター
（自在キャスターはストッパー付）
キャスター耐荷重80kg
（×4=320kg）

H940

オプション

H940

●RED ●RED ●RED ●RED

TWZ-925R� ￥94,800 TWZ-926R� ￥104,300 TWZ-927R� ￥117,300 TWZ-928R� ￥129,700
内寸法/W483×D406×H68×1段
　　 　W483×D406×H146×4段　質量/50.1kg

内寸法/W483×D406×H68×3段
　　 　W483×D406×H146×3段　質量/53.3kg

内寸法/W483×D406×H68×5段
　　 　W483×D406×H146×2段　質量/56.5kg

内寸法/W483×D406×H68×7段
　　 　W483×D406×H146×1段　質量/59.7kg

●BLACK ●BLACK ●BLACK ●BLACK

TWZ-925B� ￥94,800 TWZ-926B� ￥104,300 TWZ-927B� ￥117,300 TWZ-928B� ￥129,700
内寸法/W483×D406×H68×1段
　　 　W483×D406×H146×4段　質量/50.1kg

内寸法/W483×D406×H68×3段
　　 　W483×D406×H146×3段　質量/53.3kg

内寸法/W483×D406×H68×5段
　　 　W483×D406×H146×2段　質量/56.5kg

内寸法/W483×D406×H68×7段
　　 　W483×D406×H146×1段　質量/59.7kg

H706

●RED

TWZ-624R� ￥74,800
内寸法/W483×D406×H68×2段
　　 　W483×D406×H146×2段　質量/39.9kg

●BLACK

TWZ-624B� ￥74,800
内寸法/W483×D406×H68×2段
　　 　W483×D406×H146×2段　質量/39.9kg

横仕切板
 ・TWZ75-W ¥1,200
 ・TWZ150-W ¥1,600
縦仕切板
 ・TWZ75-D ¥1,200
 ・TWZ150-D ¥1,600

天板用ゴムマット
 ・TWZ-GM ¥3,000
引出し用マット
 ・TWZ-ST ¥ 400

サイドホルダー
 ・TWZ-SH ¥2,800

前板
 ・TWZ75-F ¥1,200
 ・TWZ150-F ¥1,600
※ 縦仕切板をご使用の場合は

前板が必要になります。

開状態 閉状態

引出し
H075 × 2
H150 × 2

引出し
H075 × 2
H150 × 2

引出し
H075 × 7
H150 × 1

引出し
H075 × 7
H150 × 1

引出し
H075 × 5
H150 × 2

引出し
H075 × 5
H150 × 2

引出し
H075 × 3
H150 × 3

引出し
H075 × 3
H150 × 3

引出し
H075 × 1
H150 × 4

引出し
H075 × 1
H150 × 4

W600D470ツールケースワゴン　TWZ型


