
EA966CA-31～-58 （ステンレス製セットカラー)
★　特　長

● 現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時
などに便利です。

● 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との緩衝を避けました。

■　材　質　・・・　ステンレス（ＳＵＳ３０４）

内径 幅 面取径 外径 ﾄﾒﾈｼﾞ
φ Ｂ H8 Ｌ±0.1 φ D 1 φ Ｄ±0.1 Ｍ

4 6 ＊ 12 ☆Ｍ４Ｘ４
4 8 ＊ 12 ☆Ｍ４Ｘ４
5 6 ＊ 14 ☆Ｍ４Ｘ４
5 8 ＊ 14 ☆Ｍ４Ｘ４
6 8 ＊ 15 ☆Ｍ４Ｘ４
6 10 ＊ 16 ☆Ｍ４Ｘ４
8 8 13 16 ☆Ｍ４Ｘ４
8 10 ＊ 18 Ｍ４Ｘ４
10 8 16 18 Ｍ４Ｘ４
10 10 ＊ 20 Ｍ４Ｘ４
12 8 20 22 Ｍ４Ｘ４
12 10 ＊ 26 Ｍ５Ｘ６
13 10 ＊ 26 Ｍ５Ｘ６
15 10 24 25 Ｍ４Ｘ４
15 12 ＊ 28 Ｍ５Ｘ６
16 10 24 28 Ｍ５Ｘ６
16 12 ＊ 28 Ｍ５Ｘ６
17 10 26 30 Ｍ６Ｘ６
20 12 29 32 Ｍ６Ｘ６
20 15 ＊ 32 Ｍ６Ｘ６
25 15 37 38 Ｍ６Ｘ６
25 18 ＊ 42 Ｍ８Ｘ８
30 16 42 45 Ｍ８Ｘ８
30 20 ＊ 49 Ｍ８Ｘ８
35 20 ＊ 59 Ｍ８Ｘ８
40 22 ＊ 72 Ｍ１０Ｘ１２
45 22 ＊ 75 Ｍ１０Ｘ１２
50 25 ＊ 79 Ｍ１０Ｘ１２

（単位 mm) ☆印はネジ1本
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