
EA976AB-90～180B　アングル棚(軽量) Ver.1.2

●カラー…スパックグレー
●段数…5段(天板・底板含む)
●高さ…1800mm
●材質…スチール
●耐荷重…120kg(棚板１枚当り)
　　 　　　　　800kg(総荷重)
●倉庫での物品棚、店舗での陳列棚等、
   様々な用途にお使い頂けます。
●どの方向からも物品の出し入れが
   可能な開放棚。

●お客様組立品

23.May.

●コーナーの部分の補強用として
専用のプレートが付属しています。

●支柱下部に付属の脚先金具を取り付け可能。
床面に傷をつけません。

支柱特長

・上からの
断面図

・側面

単位：mm

単位：mm
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●50mm間隔で棚板が移動できます。
(天板、底板は除く)
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脚先金具厚
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EA976AB-90 450 26
EA976AB-90A 300 22
EA976AB-90B 600 34
EA976AB-120 450 36
EA976AB-120A 300 31
EA976AB-120B 600
EA976AB-150 450
EA976AB-150A 300 37
EA976AB-150B 600 55
EA976AB-180 450 49

EA976AB-180A 300 44

EA976AB-180B 600 64

重量（kg）
サイズ（mm）

品番

421800

875

1200

1800

1500


