
品番　EA980SS-1～-63
品名　[ビニールカバー付] ステンレスチェーン    

線径d 内長q 内巾W 樹脂片肉厚 長さ
  EA980SS-1 600 88

取扱い中止   EA980SS-2 900 131
  EA980SS-3 1200 175
  EA980SS-11 600 88
  EA980SS-12 900 131
  EA980SS-13 1200 175
  EA980SS-51 600 257
  EA980SS-52 900 386     相手を傷から守る！

取扱い中止   EA980SS-53 1200 515
  EA980SS-61 600 257
  EA980SS-62 900 386

取扱い中止   EA980SS-63 1200 515
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色品番
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【仕様】

●材質…チェーン：ステンレスSUS304、

●材質…チューブ：PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド)

●ステンレスチェーンにPVCチューブを被せています。

●チューブ肉厚：1.3mm

●チェーンと接する対象物にキズがつきません。
●チェーンの衝撃音・摩擦音を和らげます。
●南京錠を取り付けてご使用下さい。 （使用例）

★チェーンと接する対象物に傷がつかない
★チェーンの衝撃音、摩擦音を和らげる
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