
ＥＡ９８１ＣＴ－１．５～－１０　　（マルチスリング）

○ 玉掛け作業の合理化に ○ 傷のつきやすいものの吊り上げに  ○色 灰色 ○ 芯糸  ポリエステル
○　使用荷重  0.5t ○ アイ長さ　150mm  ○ アイ厚み　7mm ○ アイ幅　21mm
○　本体厚み　7mm　 ○ 本体幅  ３７mm  ○　接合部厚み　14mm　 ○　接合部幅　30mm

全長 重量
EA981CT-1.5 1.5m 240g
EA981CT-2 2m 320g
EA981CT-2.5 2.5m 400g
EA981CT-3 3m 480g
EA981CT-4 4m 640g
EA981CT-5 5m 800g
EA981CT-6.5 6.5m 1040g
EA981CT-7 7m 1120g
EA981CT-7.5 7.5m 1200g
EA981CT-8 8m 1280g
EA981CT-8.5 8.5m 1360g
EA981CT-9 9m 1440g
EA981CT-10 10m 1600g
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