
ＥＡ９８１ＣＶ－１．５～－１０　　（マルチスリング）

○ 玉掛け作業の合理化に ○ 傷のつきやすいものの吊り上げに ○ 色 紫色 ○ 芯糸  ポリエステル
○　使用荷重  1t ○ アイ長さ　200mm ○ アイ厚み　9mm ○ アイ幅　25mm
○　本体厚み　10mm　 ○ 本体幅  40mm ○　接合部厚み　16mm　 ○　接合部幅　35mm

※―は廃番
全長 重量

EA981CV-1.5 1.5m 390g
EA981CV-2 2m 520g
EA981CV-2.5 2.5m 650g
EA981CV-3 3m 780g
EA981CV-4 4m 1040g
EA981CV-5 5m 1300g
EA981CV-6.5 6.5m 1690g
EA981CV-7 7m 1820g
EA981CV-7.5 7.5m 1950g
EA981CV-8 8m 2080g
EA981CV-8.5 8.5m 2210g
EA981CV-9 9m 2340g
EA981CV-10 10m 2600g

品番




