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AC電源の時
電源線　（線長330mm）

ヒューズ（1A）

（AC100-200V）

（DC12-24V）
DC電源の時

（-） 黒

ヒューズ（1A）
電源

（+）（-）（+） 赤

①ＡＣ１００～２００Ｖ仕様は、電源プラグ付になります。（電源プラグはＡＣ１００Ｖ専用です）

②ＡＣ２００Ｖに使用される場合は、プラグ部を切断し、配線を行ってご使用ください。

③電源の入・切には、電力用パワーリレーまたはスイッチをご使用ください。

④電源投入後、しばらくの間、遅れて動作を開始することがありますが、不具合ではありません。


