
ＥＡ９８８ＭＢ－３(ｽﾄﾗｯﾌﾟﾌﾟｰﾗｰ)

       ◆ 仕様 ・能力  ２トン ・ケーブル長  巾２５ｍｍ Ｘ３．６ｍ ・フックアイ 巾 ２５ｍｍ
・フレームサイズ  ３５０Ｘ幅６５ｍｍ ・重量  ３．２ｋｇ ・最大巻取り長さ 1.7ｍ

・レバー長　480mm
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