
EA991E-1
[マグネット式]クーラントノズル Ver.1.1

●　材質　・・・ ●　サイズ　・・・
ベース部外側　：　66ナイロン ホース長　：　225mm
ニップル　：　真鍮 スプレーユニット全長　：　295mm
スプレーユニット　：　アセタール樹脂 マグネットベース　：　φ40×30（H)mm

●　スプレーユニット部特性・・・ ●　重量　・・・　1kg
耐薬品性※、耐衝撃性、耐熱性
※2ページ目の資料もご参照下さい ★　用途　・・・

●　接続口　・・・　R(PT)1/8(9mmホースニップル付) 放電加工機など工作機械の切粉やカーボンの除去、
●　ノズル接続径・・・1/4” 及び、冷却に
●　使用圧力　・・・　0～0.2MPa

■　特長
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※メーカー参考資料
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