
金網 水止高さ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 適応パイプ内径 有効換気扇面積

ＥＡ９９７ＭＡ－１１ ○ 16 101 74 84 17 40 74～84 18.5cm2

ＥＡ９９７ＭＡ－１２ ○ 22 124 97 111 20 50 97～111 31.0cm2

ＥＡ９９７ＭＡ－１３ ○ 37 150 120 138 21 53 120～138 58.4cm2

ＥＡ９９７ＭＡ－１４ ○ 50 179 145 160 23 61 145～160 69.1cm2

ＥＡ９９７ＭＡ－１５ ○ 45 234 195 210 28 76 195～210 114.0cm2

（ｽﾃﾝﾚｽ製付ガラリ） （単位mm)




