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（ガラリ）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 金網 水止 適合ﾊﾟｲﾌﾟ内径 有効換気面積

ＭＢ－４ 148 97 111 77 46 ○ ○ 97-111 25.0cm
2

ＭＢ－６ 213 145 157 108 55 ○ ○ 145-157 75.5cm
2

ＭＢ－８ 271 195 207 140 75 ○ ○ 195-207 116.7cm
2

（単位mm)

ＭＢ－４

ＭＢ－６

ＭＢ－８






