
（伸縮アルミダクト）

●換気用に工事が早く便利。
●1/4に縮めてあります
●伸縮自在、腰がしっかりしています。
●厚み…約0.1㎜

●ﾜｲﾔｰは入っておりません　　
●使用温度・・・100℃以下
　　　　　　　　（Max200℃ですが、あくまで瞬間的な温度です）　　
●収縮時の長さ・・・約1m

サイズ（伸張時）
外径φ107x内径φ100x4ｍ
外径φ157x内径φ150x4ｍ
外径φ207x内径φ200x4ｍ

入数
12本
6本
4本

重量（1本）
550ｇ
830ｇ
1100ｇ

品番
ＥＡ９９７Ｎ－１００
ＥＡ９９７Ｎ－１５０
ＥＡ９９７Ｎ－２００

初期出荷時

伸張時


