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[発泡PP製]すのこ

カラー 重量

グレー 855g

ブルー 680g

取扱い中止 ブラック 855g

●　材質　・・・　-16、-18　：　エペランポリプロピレン15倍発泡
　　　　　　　　　　-17　　　　：　エペランポリプロピレン20倍発泡

●　仕様別特性　・・・　-17　：　スタンダードタイプよりさらにソフトな感触

　　　　　　　　　　　・・・　-18　：　表面抵抗106Ω以下、半導体工場などの
　　　　　帯電を嫌う作業場に最適

★　共通特長　　
・ 短辺のツメを合わせれば簡単にジョイントが可能 ・軽くて持ち運びが容易

・アーチ状の表面なので
　水はけ良好

・床面からの冷気を遮断し
　ソフトな感触の為、立ち
　仕事の現場での足腰の
　負担の軽減に

・カッターナイフなどで簡単
　に切断可能

・設置場所に合わせて
　自由にレイアウトできます。
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品番 仕様 サイズ（mm）

EA997RJ-16 スタンダード

905×595×34EA997RJ-17 ソフトタイプ

EA997RJ-18 導電タイプ


