
品番 : EA758SE-52

品名 : [充電式] ＬＥＤヘッドライト

販売価格 7,780円（税抜）／ 円（税込）8,558

カタログ価
格

7,780円（税抜）／8,558円(税込)

在庫数

商品入数 1 販売単位 個

カタログ
ページ

2094ページ

（2025/06/09 13:23現在）最新在庫： 0

仕様

メーカー ストリームライト（STREAM LIGHT） 型番 51064

商品名 TWIN-TASK 使用電池 リチウムイオンバッテリー（付属）

照射パターン ツインビーム（前方） 明るさ 強(スポット)
中(スポット)
弱(スポット)
強(ワイド)
弱(ワイド）

ルーメン 強(スポット)：375
中(スポット)：175
弱(スポット)：50
強(ワイド)：250
弱(ワイド）：125

電池寿命(時間) 強(スポット)：4.75
中(スポット)：8.5
弱(スポット)：20
強(ワイド)：5
弱(ワイド）：9

照射距離 強(スポット)：121m
中(スポット)：86m
弱(スポット)：42m
強(ワイド)：25m
弱(ワイド）：18m

充電時間 4.5時間

光源 LED 材質 本体：ナイロン、
レンズ：ポリカーボネート

サイズ 54×67.8×34.3mm 重量 173g

防水性能 IPX4 耐衝撃性 2m
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EA758SE-6A

仕様ご確認下さい。コメント

品番

付属品 USBコード

ヘッド角度調整可能(120°)

照射角固定・ツインビーム（前方）タイプ。
照射部分に異なる性質のLEDを2種類搭載しており、ノーマル→ワイド→ノーマル＆ワイド（同時照射）等の切替が可能なモデル。
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