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	240x140+75mm エアーキャップ袋(50枚)のバリエーション
	EA995BR-1A
	240x140+75mm エアーキャップ袋(50枚)

	EA995BR-2A
	230x200+75mm エアーキャップ袋(50枚)

	EA995BR-3A
	230x300+55mm エアーキャップ袋(50枚)

	EA995BR-4A
	200x400+45mm エアーキャップ袋(50枚)

	EA995BR-5A
	400x295+55mm エアーキャップ袋(50枚)

	EA995BR-6A
	395x455+75mm エアーキャップ袋(50枚)

	EA995BR-7A
	160x550+55mm エアーキャップ袋(50枚)



