
品番 : EA338AK-30

品名 : φ60mm/250mm ﾊﾟｲﾌﾟｶｯﾀｰ(塩ﾋﾞ用/ﾗﾁｪｯﾄ式)

EA338BG-5

φ63mm/290mmコメント

品番

EA338AK-43

変更点:切断能力,本体全長コメント

品番

販売価格 10,900円（税抜）／ 円（税込）11,990

カタログ価
格

10,900円（税抜）／11,990円(税込)

在庫数

商品入数 1 販売単位 個

カタログ
ページ
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冬場でもパイプが割れにくい特殊刃採用

仕様

全長 250mm 切断能力 VP50(φ60mm)

材質 本体：アルミ材
ブレード：鋼

女性の握力(約20kg)でもVP50を切断できます。

バネの力で刃をオープンさせるため、狭い箇所や連続作業時に片手でスピーディーに作業ができます。

冬場でもパイプが割れにくい特殊刃採用

ラチェット式

代替品
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