
品番 : EA538R-3B

品名 : 自動車用ターミナルキット(Bﾀｲﾌﾟ)

販売価格 27,400円（税抜）／ 円（税込）30,140

カタログ価
格

27,400円（税抜）／30,140円(税込)

在庫数

商品入数 1 販売単位 ST

カタログ
ページ

0285ページ

（2024/04/28 16:07現在）最新在庫： 0

仕様

メーカー 日立Astemoアフターマーケットジャパ
ン

型番 B-14DXKIT

セット内容 ギボシ形プラグ　0.5～2m㎡用(100
個)
ギボシ形ソケット　0.5～2m㎡用(100
個)
ギボシ形プラグ用絶縁スリーブ(電線
被覆外径2.5mm)(100個)
ギボシ形ソケット用絶縁スリーブ(電線
被覆外径2.5mm)(100個)
110差込形プラグ0.5～1.25m㎡用
(100個)
110差込形ソケット0.5～1.25m㎡用
(100個)
250差込形プラグ0.5～2.0m㎡用
(100個)
250差込形ソケット0.5～2.0m㎡用
(100個)
ギボシ形Wソケット0.5～2.0m㎡用
(100個)
ギボシ形Wソケット用絶縁スリーブ(電
線被覆外径2.5mm)(50組)
クワ形端子0.5～1.25m㎡(4mm用)
(100個)
クワ形端子0.5～1.25m㎡(5mm用)
(100個)
スプライス1.25～2.0m㎡(100個)
圧着工具(全長210mm)

圧着範囲 1.25・2.0・5.5m㎡
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EA538R-3C

110差込形ｿｹｯﾄのｻｲｽﾞ、素材変更コメント

品番

皮むき能力 0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5m㎡ ビスカッター能力 M3・M4・M5

総重量 2.45kg ケースサイズ 365×220×57(H)mm

ケース材質 スチール製

代替品
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