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販売価格 22,100円（税抜）／ 円（税込）24,310

カタログ価
格

22,100円（税抜）／24,310円(税込)

在庫数

商品入数 1 販売単位 個

カタログ
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ロープとロープの接続用

仕様

ロープ径 18mmまで 耐荷重 44.4kN

サイズ 89(L)×45(W)mm 重量 589g

スチール製

フォージッドアイ付のケーブルグリップとロープとの間に使用します。

ケーブルプーラーの最大引張り強度を超えるか、それと同等の能力を持つロープクレビスを選んで下さい。

ボルトを回し、ロープ滑車を外し、グリップのアイを結び付ける側のボルトを外し、それぞれにロープのアイとケーブルグリップのアイを結んで使
用して下さい。
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