
品番 : EA776BC-31

品名 : [防水型] 導電率計

販売価格 26,200円（税抜）／ 円（税込）28,820

カタログ価
格

26,200円（税抜）／28,820円(税込)

在庫数

商品入数 1 販売単位 台

カタログ
ページ

0792ページ

（2024/04/28 18:22現在）最新在庫： 1

仕様

メーカー カスタム（CUSTOM） 型番 CD-1000PE

測定項目 導電率/TDS（不純物総溶解度）/塩分
/温度

測定単位 ●導電率：μS/cm、mS/cm
●TDS（不純物総溶解度）：mg/L
(ppm)　、　g/L(ppt)
●塩分：mg/L(ppm)、g/L(ppt)
●温度：℃

測定範囲 ●導電率：0.0μS/cm～20.00mS
/cm
●TDS(不純物総溶解度)：0.0mg/L
(ppm)～10.00g/L(ppt)
●塩分：0.0mg/L(ppm)～13.00g/L
(ppt)
●温度：0～+60℃

分解能 ●導電率：0.1μS/cm～10μS/cm
●TDS(不純物総溶解度)：0.1mg/L
(ppm)～0.01g/L(ppt)
●塩分：0.1mg/L(ppm)～0.01g/L
(ppt)
●温度：0.1℃

測定精度 ●導電率：±2%FS
●TDS(不純物総溶解度)：±2%FS
●塩分：±2%FS
●温度：±1℃

サンプリング 約3回/秒

使用温湿度範囲 0～50℃、75％RH以下（但し、結露の
ないこと）

保存温湿度 0～+60℃、80%RH以下（但し、結露
のないこと）

サイズ 40(W)×48(D)×185(H)㎜ 重量 約130g（電池含む）

電源 単4形乾電池×1本（付属） 電池寿命 約120時間(アルカリ電池使用時)

防水・防塵等級 IP67 機能 ●オートロック機能
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●バックライト機能
●ATC（自動温度補正機能）

用途 各水質調査（例：工場排水、貯水槽や
河川水の公害監視など）や、学校の実
験備品などに。

付属品 ●取扱説明書（保証書付き）
●導電率計用校正標準液

導電率、温度を同時表示。

１台で導電率/TDS（不純物総溶解度）/塩分の測定が可能。

導電率標準液（例：1413 μS/cm）による１点校正可能。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
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