
品番 : EA815LM-1

品名 : AC100V/5.5W/90ﾙｰﾒﾝ 照明灯/ＬＥＤ(連結式)

販売価格 4,440円（税抜）／ 円（税込）4,884

カタログ価
格

4,440円（税抜）／4,884円(税込)

在庫数

商品入数 1 販売単位 個

カタログ
ページ

2144ページ

（2024/04/29 18:22現在）最新在庫： 0

仕様

メーカー 朝日電器（ELPA） 型番 ALT-J2013IR

消費電力 単体時：2.5W
最大連結時(3台)：5.5W

電源 入力　AC100V 50/60Hz 0.5A
出力　DC24V 0.62A）

光源 昼光色LED 明るさ 90lm

直下照度 30lx（測定高1m） Ra 80

使用温度範囲 10～40℃ 外形寸法 本体：85(W)×85(H)×7(D)（mm）
非接触スイッチ：φ50×8(D)（mm）

コード長 1.8m 重量 本体：約40g
非接触スイッチ：約13g

付属品 専用ACアダプター
電源接続コード×1本（コード長　約
45cm）
連結用延長コード×3本（コード長　約
50cm）
両面テープ4枚
木ネジ　小6本／大6本
スリーブ6本
コードクリップ10個
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非接触スイッチに手をかざすだけで、電源をON/OFFできます。

本体を1～3個まで連結可能。

フラットパネルでしっかり明るい。

両面テープ、木ネジでかんたん取付け。


	仕様

