
品番 : EA935KF-4

品名 : 50ml [速乾]工業用ﾎﾞﾝﾄﾞ(ｺﾞﾑ･革･ｳﾚﾀﾝ)

販売価格 555円（税抜）／ 円（税込）611

カタログ価
格

555円（税抜）／611円(税込)

在庫数

商品入数 1 販売単位 本

カタログ
ページ

1521ページ

（2025/06/09 12:03現在）最新在庫： 28

多用途透明、速乾性、皮膜が柔軟

仕様

メーカー コニシ 型番 #14331

商品名 ボンド Ｇクリヤー 内容量 50ml

使用温度範囲 5～35℃ 色 透明

耐熱温度範囲 約79℃(軟化温度、下限データなし) 可使時間 約5～15分(20℃)

完全硬化時間 約24時間(20℃) 実用硬化時間 －

主成分 スチレンブタジエンゴム 用途 靴やカバン、レザークラフト、手芸、置物
・玩具、家具などの接着や補修に

適用材質 皮革、布、合成ゴム、硬質プラスチック 接着できないもの 軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプ
ロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ
素樹脂、発泡スチロール、貴金属、高価
格品

不揮発分 39.5～42.5% 粘度 2500～4000mPa・s

使用方法 両面に均一に塗布、ベタツキがなくな
るまで乾かしてからよく密着させる。

速乾

柔軟性
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仮止不要

用途広い

接着部分が目立たない透明タイプ

接着後も皮膜は柔軟性を保つので、布や皮革の風合いをそのまま残せます。
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